
同軸コネクタ付ケーブル

● BNC・SMA・SMBコネクタの各種形状を自由に
組み合わせできます。

● 長さを0.1m単位で指定いただけます。
● ミスミオリジナルコネクタを使用し、ロープライスを実現
しました！

部材費同等価格の自由組み合わせケーブル！

圧着 信号用

・片側切落しの場合と両端コネクタ付きの場合の基本単価が
異なりますので、ご注意ください。

（注） CN2側不要（片側切落し）の場合は、③を詰めて記入ください。

部材級
ー

①CN１側コネクタ
ー

②ケーブルタイプ
ー

③CN２側コネクタ（注）
ー

④指定長（m）

BK BNCP50 1.5D2V SMBP 3.5

ケーブルタイプ 規格 インピーダンス 外径（mm） 外皮材質 波長短縮率 周波数帯域 定格電圧AC/V 使用温度範囲
RG188AUJ

MIL規格
50Ω 2.6 TFE 69%

DC～2GHz 500V
－253～+200℃

RG58AU 50Ω 5
PVC

67%
－20～+60℃

1.5D2V JIS規格 50Ω 3 66%

cケーブル仕様表

ケーブル
種類

SMB（ワンタッチ式コネクタ） SMA（ネジコミ式コネクタ）
コネクタタイプ SMBP SMBLP SMAP SMALP

インピーダンス 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω

形状 ストレートプラグ LP（L型プラグ） ストレートプラグ L型プラグ

RG188AUJ MF91P1-NS5
b456ページ

MF91P1-NR5
b456ページ

MF78P1-NS509
b455ページ

MF78P1-NR5
b455ページ

1.5D2V MF91P1-NS5
b456ページ

MF91P1-NR5
b456ページ

MF78P1-NS509
b455ページ

MF78P1-NR5
b455ページ

RG58AU MF78P1-NS501
b455ページ

ケーブル
種類

BNC（バヨネット式コネクタ）
コネクタタイプ BNCP50 BNCLP BNCJ BNCPJ

インピーダンス 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω

形状 ストレートプラグ L型プラグ ストレートジャック パネルジャック

RG188AUJ MF70P1-NS509
b453ページ

1.5D2V MF70P1-NS509
b453ページ

RG58AU MF70P1-NS501
b453ページ

MF70P1-NR501
b453ページ

MF70J1-NS501
b453ページ

MF70J1-FS501
b453ページ

cコネクタ形状表

CN1側/CN2側/指定長の考え方

指定長

指定長

CN1側コネクタ CN2側コネクタ

指定長

指定長

CN1側コネクタ CN2側切り落とし

翌日出荷
￥５００/本 5本まで
翌日出荷品（Aストーク）
は、注文時にAストーク
希望とお申し付けくだ
さい。

11～50本

5

1～10本

2

ストーク A

D巻末-9

※指定長の公差は上記の通りになります。

指定長（m） ～0.9 1～4 4.1～50
公差 ＋20mm ＋50mm ＋指定長の3%

部材級自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル（ミスミオリジナルコネクタ使用）
ミスミ

ケーブルb1666（相当品）部材ページ

b824価格計算方法

823
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コネクタ付
ケーブル
選定方法

同軸
コネクタ付
ケーブル

角型
コネクタ付
ケーブル

丸型
コネクタ付
ケーブル
ナイロン
コネクタ付
ケーブル

カスタム
サービス

コネクタ付
ケーブル資料

Webなら規格拡大・新商品続々拡大中！！

WEBなら9,700シリーズ以上掲載。取扱拡大中！！
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

検索ミスミ VONA 配線部品



同軸コネクタ付ケーブル

部材級 ①CN1側
コネクタ

②ケーブル
タイプ

③CN2側
コネクタ

※ 片側切り落としの
場合は選択不要

④指定長（ｍ）

¥通常単価

基本単価 ケーブル単価/m

片端の場合 両端の場合 RG188AUJ 1.5D2V RG58AU

BK

BNCP50

RG188AUJ
1.5D2V
RG58AU

BNCP50

RG188AU
1.5D2V
の場合
0.1

～

5

0.1m毎に
指定可

RG58AU
の場合

0.3

～

50

0.1m毎に
指定可

1,166 1,554 714 70 82

RG188AUJ
1.5D2V

SMBP 1,166 1,670 714 70

SMBLP 1,166 1,691 714 70

RG188AUJ
1.5D2V
RG58AU

SMAP 1,166 1,628 714 70 82

RG188AUJ
1.5D2V SMALP 1,166 1,775 714 70

BNCLP RG58AU

BNCP50 1,218 1,659 82

BNCLP 1,218 1,796 82

SMAP 1,218 1,701 82

BNCJ RG58AU

BNCP50 1,166 1,533 82

BNCLP 1,166 1,544 82

BNCJ 1,166 1,544 82

SMAP 1,166 1,575 82

BNCPJ RG58AU

BNCP50 1,134 1,575 82

BNCLP 1,134 1,628 82

BNCJ 1,134 1,586 82

BNCPJ 1,134 1,628 82

SMAP 1,134 1,554 82

SMBP

RG188AUJ
1.5D2V

SMBP 1,218 1,565 714 70

SMAP 1,218 1,554 714 70

SMALP 1,218 1,722 714 70

SMBLP

SMBP 1,313 1,712 714 70

SMBLP 1,313 1,764 714 70

SMAP 1,313 1,670 714 70

SMALP 1,313 1,775 714 70

SMAP
RG188AUJ
1.5D2V
RG58AU

SMAP 1,250 1,670 714 70 82

SMALP RG188AUJ
1.5D2V

SMAP 1,313 1,680 714 70

SMALP 1,313 1,785 714 70

1本単位

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。
※有料追加工がある場合は、通常単価に追加工料金を足した料金になります。

＋基本単価 ＝ケーブル料金（ケーブル単価×必要m数） 通常単価
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コネクタ付
ケーブル

低周波計測用
ケーブル

Webなら機器対応ケーブル多数取扱！！

●在庫品は、ご希望によりPM6：00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド（ミスミ品以外）非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

部品表一式で見積り取れないか・・・そんな時は、
VONAサポートセンターへ　☎0120-343-256※IP電話からお掛けの場合D巻末-11

WEBでご確認 
お願いします。


