
ネジ式コネクタ（欧州規格・防水）・693シリーズ Webならスペック検索で瞬時に発見！！

パネル取付タイプ
ビンダー

型番

09-4223-00-04

型番

08-2299-000-000

2D
CADIP67

2D
CADUL VDE SEV IP67 ハンダ ネジ式 ネジ

ロック

● ストレートタイプに接続します。
● 本体が樹脂のためとても軽量です。

材質にプラスチックを使用し軽量化を実現

材質や特性は b278ページ

・  各芯数は内1本がアースピンとなります。コンタクト配列図は
b278ページ
・電線接続方法は4芯がネジ式、7芯がネジ式とハンダ式となります。

● 未接続時のコネクタに取り付けて水やほこりの浸入を
防ぎます。

●本商品はビンダー製ですが、ミスミ型番で販売してお
ります。

未接続時の防水性確保に、専用防水キャップ

旧A3327 仮0000

パネルカット寸法
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● 4芯（ネジ式）09-4223-00-04
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● 4芯（ネジ式）09-4224-00-04
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● 7芯（ネジ式）09-4219-00-07
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● 7芯（ネジ式）09-4220-00-07
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パネル取付オスタイプ パネル取付メスタイプ

● 7芯（ハンダ式）09-4228-00-07
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型番 芯数 コンタクト
形状

電線
接続方法 ¥通常単価 重量

g
09-4223-00-04 4

オス
（ピン）

ネジ
1,411

2509-4219-00-07 7 1,784
09-4227-00-07 7 ハンダ 1,333
09-4224-00-04 4

メス
(ソケット）

ネジ
1,715

4009-4220-00-07 7 1,833
09-4228-00-07 7 ハンダ 1,333

1個単位

型番 適合
コネクタ タイプ ¥通常単価 重量

g
08-2299-000-000 ストレート

オス用
735

20
08-2301-000-000 パネル取付 735
08-2300-000-000 ストレート

メス用 735
08-2302-000-000 パネル取付 735

1個単位

防水キャップ
ミスミ

● 在庫品は、ご希望によりPM6：00迄のご注文で当日出荷致します。
● 他社ブランド（ミスミ品以外）非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
● 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご
参照ください。
● ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

● 在庫品は、ご希望によりPM6：00迄のご注文で当日出荷致します。
● 他社ブランド（ミスミ品以外）非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を
除きます。
● 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA e
カタログをご参照ください。
● ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。 280

耐環境
コネクタ

MSコネクタ
（防水）

MSコネクタ

ネジ式
NCS/NJC

ネジ式小型
PLT/R03
コネクタ
ネジ式
（防水）
NWPC/NJW

ネジ式（防水）
R04/XS2

丸型防水

ネジ式　
NET

ネジ式　
CE05/
JL04V/693
バヨネットロック
NB01/CE01/
JL05
ワンタッチロック
NR/PRC03/
PRC04
ワンタッチロック
PRC05/
HR10
丸型　
HR25/RM/
JR/SRCN

ワンタッチロック
NRW

ワンタッチロック
CM10/JN1/
XS5
差込型・
ミニDIN
コネクタ

XLR
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