
600V マルチ規格タイプ

STOTCE ULリステッド/CE/c-UL対応
ミスミ

Webなら当日・翌日出荷の商品続々拡大中!!

WEBなら国内外180メーカー以上取扱！！
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

検索ミスミ VONA 配線部品
1157

制御・計装
ケーブル

電力ケーブル

電気・電子・
通信機器用
絶縁電線

機械用ロボット
ケーブル

省配線・
ネットワーク
ケーブル

フラット
ケーブル

カールコード

情報通信
ケーブル

防災用警報用
ケーブル

エコ電線
ケーブル

同軸ケーブル

電線・ケーブル
(オプション・
その他)
カタログの見方
とカタログ内用
語解説

電線規格に
関するガイド

UL規格ケーブルに
ついて／ULリステッド
ケーブルのご案内

電線取り扱いと
選定について

電線の基本

電線の基本／
電線の梱包形態
について

電線構造に
関するガイド

電線特性に
ついて

材質特性

電
線
・
ケ
ー
ブ
ル

サンプル提供
サービス

¥通常単価

通常出荷日

¥通常単価 ¥指定長単価

通常出荷日
販売単位 100m（巻）

×3本～
100m（巻）
×1～2本

99～50m
（5本まで）

49～20m
（5本まで）

19～10m
（5本まで）

9～1m
（5本まで）

型番 AWGサイズ 芯数
全長

もしくは
指定長

ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

STOTCE-A
（色識別方式）

18
2

1
～

100
（指定1m
単位）

188

都度見積

188 192 216 216 244 在庫品
3 230 230 277 312 312 353 在庫品
4 300 300 359 406 406 459 在庫品

16
2 207 207 215 243 243 275 在庫品
3 288 288 343 388 388 438 在庫品
4 348 348 419 472 472 533 在庫品

14
2 360 360 A 434 A 487 A 487 A 550 A 3日目
3 441 441 531 597 597 675 在庫品
4 520 520 A 624 A 701 A 701 A 792 A 3日目

12
2 489 489 A 585 A 659 A 659 A 745 A 3日目
3 605 605 A 725 A 815 A 815 A 921 A 3日目
4 755 755 A 904 A 1,019 A 1,019 A 1,151 A 3日目

10
2 699 699 A 744 A 839 A 839 A 948 A 3日目
3 929 929 A 1,120 A 1,258 A 1,258 A 1,422 A 3日目
4 1,137 1,137 A 1,495 A 1,683 A 1,683 A 1,902 A 3日目

8 3 1,602 1,602 A 1,925 A 2,166 A 2,166 A 2,448 A 3日目
4 1,961 1,961 A 2,350 A 2,645 A 2,645 A 2,989 A 3日目

6 3 2,011 2,011 A 2,409 A 2,709 A 2,709 A 3,061 A 3日目
4 2,497 2,497 A 2,993 A 3,369 A 3,369 A 3,807 A 3日目

4 3 2,410 2,410 A 2,895 A 3,255 A 3,255 A 3,678 A 3日目
4 3,056 3,056 A 3,651 A 4,108 A 4,108 A 4,642 A 3日目

STOTCE-N
（ナンバリング方式）

18

2 188 188 A 192 A 216 A 216 A 244 A 3日目
3 230 230 A 277 A 312 A 312 A 353 A 3日目
4 300 300 359 406 406 459 在庫品
6 623 623 839 931 931 1,052 在庫品
7 677 677 A 913 A 1,016 A 1,016 A 1,148 A 3日目

16
2 207 207 A 215 A 243 A 243 A 275 A 3日目
3 288 288 343 388 388 438 在庫品
4 348 348 A 419 A 472 A 472 A 533 A 3日目

14

2 360 360 A 434 A 487 A 487 A 550 A 3日目
3 441 441 531 597 597 675 在庫品
4 520 520 A 624 A 701 A 701 A 792 A 3日目
5 904 904 A 1,219 A 1,355 A 1,355 A 1,531 A 3日目
8 1,300 1,300 A 1,749 A 1,945 A 1,945 A 2,198 A 3日目

12
2 489 489 A 585 A 659 A 659 A 745 A 3日目
3 605 605 A 725 A 815 A 815 A 921 A 3日目
4 755 755 A 904 A 1,019 A 1,019 A 1,151 A 3日目

10
2 699 699 A 744 A 839 A 839 A 948 A 3日目
3 929 929 A 1,120 A 1,260 A 1,260 A 1,424 A 3日目
4 1,137 1,137 A 1,495 A 1,683 A 1,683 A 1,902 A 3日目

8 3 1,602 1,602 A 1,925 A 2,166 A 2,166 A 2,448 A 3日目
4 1,961 1,961 A 2,350 A 2,645 A 2,645 A 2,989 A 3日目

6 3 2,011 2,011 A 2,409 A 2,709 A 2,709 A 3,061 A 3日目
4 2,497 2,497 A 2,993 A 3,369 A 3,369 A 3,807 A 3日目

4 3 2,410 2,410 A 2,895 A 3,255 A 3,255 A 3,678 A 3日目
4 3,056 3,056 A 3,651 A 4,108 A 4,108 A 4,642 A 3日目

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定く

ださい。
※通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
※1 ストークの対象品は価格の右欄の Ｔ または Ａ で表記しております。
※2  上記の単価は全てｍ当りの単価です。 

単価計算方法[式：型番末尾の数字（m数）×上記のm単価(円)]

VW-1UL
LISTED c-UL CE対応 600V より線 耐油300V/500V

欧州規格 FT-1

電気用品安全法を取得しておりません。

600V UL-STO・TC/CE/c-UL対応
マルチ規格
●北米・欧州規格に対応した海外向電源ケーブルです。

※ケーブル在庫品は、指定サイズでのカットを行う為、
キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

※単価は全てｍ当りの単価です。
単価計算方法 
[式：型番末尾の数字（m数）×m単価(円)]

・ この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に
対応しております。（c-UL未対応）

ストーク A

D巻末-9
翌日出荷　￥5００/本
※ ストーク対象商品は

下記価格表内の「T」
もしくは「A」が対象と
なります。

1本単位

3
※ 詳細は、下記価格表内の通

常出荷日をご覧ください

STOTCE-A 18 2

型番 AWGサイズ 芯数

10

長さ

※「(：半角括弧」、「1：イチ」、「I：アイ」、「0：ゼロ」、「O：オー」など
の記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。


