
300V 可動信号タイプ

SSCL3RSB ULリステッド(CL3)対応　シールド付
ミスミ

Webなら当日・翌日出荷の商品続々拡大中!!

WEBなら国内外180メーカー以上取扱！！
●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。

検索ミスミ VONA 配線部品
1509

制御・計装
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電線規格に
関するガイド

UL規格ケーブルに
ついて／ULリステッド
ケーブルのご案内

電線取り扱いと
選定について

電線の基本

電線の基本／
電線の梱包形態
について

電線構造に
関するガイド

電線特性に
ついて

材質特性
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サンプル提供
サービス

機械用ロボット
ケーブル

電力ケーブル

ツイスト
ペア 耐屈曲 耐油1重

シールド

UL
LISTED VW-1 300V

細線化
導体より線

電気用品安全法を取得しておりません。

300V ULCL3規格 
シールド付可動信号用
●�耐油・柔軟シースを使用しています。

・�この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ワイヤ」に対応し
ております。
※単価は全てｍ当りの単価です。
　単価計算方法�
　[式：型番末尾の数字（m数）×上記のm単価(円)]
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
※弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定く
ださい。
※1�ストークの対象品は価格の右欄の�Ｔ�または�Ａ�で表記しております。
※2��上記の単価は全てｍ当りの単価です。�

単価計算方法[式：型番末尾の数字（m数）×上記のm単価(円)]
※3��1000m及び500mでのご発注の場合、100m巻での納入とさせて頂きます（１条ものでの

ご注文は承ることができません）。
※4��ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。

¥スライド単価

通常出荷日

¥通常単価

通常出荷日

¥指定長単価

通常出荷日
販売単位 1000m

（100m×10※3）
500m

（100m×5※3）
100m（巻）
×3本～

100m（巻）
×1～2本

99～50m 49～20m 19～10m 9～1m

型番 AWG
サイズ

対数※4

1P=2芯

全長※3

もしくは
指定長

ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1 ストーク※1

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

メートル
単価※2

SSCL3RSB

24

1P

1
～

100
（指定1m
単位）
・

500
・

1000

136 146 159 

都度見積

168 在庫品 233 284 310 353 在庫品

2P 204 218 239 252 在庫品 351 426 465 529 在庫品

3P 262 280 307 324 在庫品 422 512 558 636 在庫品

4P 308 330 361 381 在庫品 496 601 656 747 在庫品

5P 352 376 412 435 在庫品 562 684 746 849 在庫品

6P 413 441 483 510 在庫品 664 806 879 1,001 在庫品

8P 524 560 614 648 T 1日目 841 T/A 1,020 T/A 1,113 T/A 1,267 T/A 2日目

10P 614 656 719 759 T 1日目 980 T/A 1,192 T/A 1,300 T/A 1,481 T/A 2日目

22

1P 158 169 185 195 在庫品 279 340 371 423 在庫品

2P 240 257 281 297 在庫品 425 515 562 640 在庫品

3P 325 348 381 402 在庫品 518 688 688 860 在庫品

4P 379 405 443 468 T 1日目 608 T/A 803 T/A 803 T/A 1,004 T/A 2日目

5P 471 503 551 582 T 1日目 754 T/A 998 T/A 998 T/A 1,275 T/A 2日目

6P 548 586 642 678 T 1日目 878 T/A 1,163 T/A 1,163 T/A 1,486 T/A 2日目

10P 803 858 940 993 在庫品 1,287 1,703 1,703 2,176 在庫品

20

1P 211 226 247 261 在庫品 348 396 476 528 在庫品

2P 289 309 338 357 在庫品 579 660 792 880 在庫品

3P 362 387 423 447 在庫品 729 831 998 1,108 在庫品

4P 445 476 521 550 在庫品 897 1,023 1,228 1,364 在庫品

5P 525 561 614 649 T 1日目 1,059 T/A 1,209 T/A 1,451 T/A 1,612 T/A 2日目

1本単位

当日出荷　￥1,0００/本

ストーク T

D巻末-91～99m（5本まで）

2
ストーク A

D巻末-9
翌日出荷　￥5００/本
※�ストーク対象商品は
下記価格表内の「T」
もしくは「A」が対象と
なります。

サンプル提供
DP.1692

SSCL3RSB 24 1P

型番 AWGサイズ 対数

10

長さ

※「(：半角括弧」、「1：イチ」、「I：アイ」、「0：ゼロ」、「O：オー」など
の記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。

100m

1
※�詳細は、下記価格表内の通
常出荷日をご覧ください


