
插针
NJW-24-10-ADM

插孔
NJW-16-5-ADF

RoHS

■尺寸图
插孔插针
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(单位: mm)

IP67 焊接 镀银              

制造商: 七星科学研究所

可从网页下载

Order
订货范例

型号
－

外壳规格
－

芯数
－

形状记号
－

固定夹尺寸

NJW 16 3 ADM 9

Delivery
交货期

发货日期
1～10个 次日(当日)

11个～ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

Discount
折扣

折扣表
1～19个 标准单价

20～49个 10% off

50个～ 15% off

特长 防水型金属螺纹连接器
● 中继型产品，可与直通型组合。
●嵌合时具有防水功能。

注意

 · 请务必组合使用同一外壳规格和同一芯数的插针和
插孔。

·中继插座的插针与插孔不能互相嵌合。
·不支持键位变更。

基本
规格

请参阅b833页

型号 外壳
尺寸 芯数 形状记号 固定夹

尺寸(注1) 端子形状 φA
(mm)

φB
(mm)

C
(mm)

φD
(mm)

E
(mm)

重量
(g)(注2)

NJW

16

3 ADM 9(φ8.0～9.4)
11(φ9.5～11.0)

插针
22 13 M18×1 24 50

55
5 54
3 ADF 插孔

57
5 55～56

20

2

ADM

8(φ7.0～8.5)
10(φ8.6～10.5)
12(φ10.6～12.5)

插针

26 16.6 M22×1 26.5 60

73～74
3 74～75
4 73～74
5 74～75
7 74～75

12 73～75
2

ADF 插孔

76～77
3 77～78
4 76～78
5 77～79
7 78～79

12 76～77

24

2

ADM

11(φ9.5～11.0)
13(φ11.1～13.0)
15(φ13.1～15.0)

插针

30 20.8 M26×1 29 67

98～99
3 101～102
4 95～96
5 96～97

10 95～97

14 93～95
16 94～95
2

ADF 插孔

99～100
3 100～101
4 100～101
5 101～102

10 101～102

14 98～99

16 98～99

28

16
ADM

14(φ12.5～14.0)
16(φ14.1～16.0)
18(φ16.1～18.0)

插针

34 25 M30×1 32 72

65～68

24 63～65

16
ADF 插孔

73～76

24 69～71

(注1)固定夹规格根据需使用的电线外径进行分类。
(注2)重量因固定夹规格而异，以＊＊～＊＊表示。

1个起接受订购!

中继型插座

Metal Threaded Waterproof Connectors NJW Series

金属螺纹防水连接器·NJW系列

■规格表
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