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MKBシリーズ　側板

出荷日
１～5パック 翌日（当日）
6パック～ 都度見積
当日出荷は、１７時までに都度お申し
付けください。

在庫品

型式

MKB10E-10P

RoHS

本体材質　ポリカーボネイドUL94V2（単位：mm）
寸法図
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型式
基準単価 スライド単価
１～5パック 6～9パック 10パック～

MKB10E-10P ¥210 ¥190 ¥180

1パック 10枚入

●MKB10、20、30共用の側板です。
●1パック10枚入りで提供します。
●左右共用で使います。
●質量：3g

MKBシリーズ両端に取付けます

MKBシリーズ端子台a5101、5102

MKBシリーズ　絶縁カバー

●MKB10、20、30共用の絶縁カバーです。
●1パック2本入りで提供します。
●質量：90g

端子台寸法に合わせてカットし、ご利用ください

出荷日
１～5パック 翌日（当日）
6パック～ 都度見積
当日出荷は、１７時までに都度お申し
付けください。

在庫品

M3 8.8mm×（極数）＋2.5mm
M3.5 10.5mm×（極数）＋2.5mm
M4 13mm×（極数）＋2.5mm

cカバー長計算方法

型式

MKB10-CB-2P

RoHS

寸法図

本体材質：ポリカーボネイド（UL94-V2）（単位：mm）
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MKBシリーズ端子台a5101、5102

MKBシリーズ　記名板

出荷日
１～5パック 翌日（当日）
6パック～ 都度見積
当日出荷は、１７時までに都度お申し
付けください。

在庫品

型式

MKB10-K-10P

RoHS

本体材質：ポリカーボネイド （単位：mm）

寸法図

0.5
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●MKB10、20、30共用の記銘版です。
●1パック10本入りで提供します。
●質量：8g

端子台寸法に合わせてカットし、ご利用ください

MKBシリーズ端子台a5101、5102

MKBシリーズ　側板MKBシリーズ　側板MKBシリーズ　側板MKBシリーズ　側板MKBシリーズ　側板

DINレール取付ネジ式タイプDINレール取付ネジ式タイプDINレール取付ネジ式タイプ
DIN Rail Terminal Block

型式
基準単価 スライド単価
１～5パック 6～9パック 10パック～

MKB10-CB-2P ¥750 ¥712 ¥675

1パック 2本入

型式
基準単価 スライド単価
１～5パック 6～9パック 10パック～

MKB10-K-10P ¥1,000 ¥950 ¥900

1パック 10本入


