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工
作
機
工
具

ツーリング工具

ツーリング用
測定器

クーラント用品

加工治具

旋盤

フライス盤

ボール盤

切断機

研削・研磨機

卓上
グラインダー

バイブレーター

熱加工機

WEBならさらに豊富な関連部品掲載1個から注文できるねじ・小物類

いつもの取引先の見積回答が遅い・・・そんな時は、
VONAサポートセンターへ　☎0120-343-256※IP電話からお掛けの場合D巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6：00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド（ミスミ品以外）非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。

STUD BOLTS
ミスミ

スタッドボルト
STD

STD  16 － 200
型番 M L

■材質　S45C　■硬度　25～35HRC　■表面処理　四三酸化鉄皮膜

0 0

L±1.5

　 ＋5B 　0 　 ＋5B 　0

M

■数量スライド価格（E1円未満切捨て）
数　量 1～19 20～29 30～39 40～49 50～
値引率 価格表 10％ 15％ 20％

型番 M L M×P
（並目） B 重量

（g）
￥通常単価
1～19本

STD

8

50

8×1.25

22 20 190
75 30 30 200
100

40

40 200
125 50 220
150 60 230
175 70 250
200 80 260

10

50

10×1.5

22 31 200
75 30 47 230
100

40

63 250
125 78 260
150 94 300
175 109 320
200 125 340

12

50

12×1.75

22 35 260
75 30 55 270
100

40

70 280
125 95 300
150 115 310
175 140 320
200 160 340

14

50

14×2.0

22 61 260
75 30 92 270
100

40

123 280
125 153 310
150 184 330
175 215 340
200 246 370
225

60

276 590
250 367 670
300 369 760
350 430 820
400 492 1,000

16

75

16×2.0

30 120 320
100

40

160 330
125 200 350
150 241 360
175 281 390
200 321 430
225

60

361 680
250 401 760
300 482 850
350 562 910
400 643 1,120
450 723 1,280
500 803 1,460

18

75

18×2.5

30 152 390
100

40

203 400
125 254 480
150 305 500
175 356 560
200 406 590
225

60

457 740
250 508 830
300 610 950
350 712 1,040
400 813 1,190
450 915 1,390
500 1,017 1,560

型番 M L M×P
（並目） B 重量

（g）
￥通常単価
1～19本

STD

20

100

20×2.5

40

251 460
125 314 510
150 376 590
175 439 660
200 502 690
225

60

565 820
250 628 900
300 753 1,040
350 879 1,140

22

100

22×2.5

40

303 680
125 379 720
150 455 830
175 531 930
200 607 1,020
250

60

759 1,240
300 911 1,490
350 1,063 1,710
400 1,215 2,220
450 1,367 2,440

24

75

24×3.0

30 271 860
100

40

361 1,020
125 452 1,090
150 542 1,220
175 633 1,300
200 723 1,360
250

60

904 1,490
300 1,085 1,710
350 1,266 1,920
400 1,446 2,610
450 1,627 2,710

1本単位
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