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WEBならより充実のラインナップ細穴加工用パイプ電極　一部サイズを在庫でご用意

型番

●中空タイプ

EPCU（リン脱酸銅）　EPBS（黄銅） 型番

●一文字タイプ

EPSL（リン脱酸銅）

EPCU（リン脱酸銅）
EPBS（黄銅）
EPSL（リン脱酸銅）
EPTH（リン脱酸銅）

Eこの商品はパック単位での販売になります。
※EPBS0.5の内径（d）：0.20
※EPBS1.5の内径（d）：0.50

Eこの商品はパック単位での販売になります。

E交差と管タイプが変わりました。
Eこの商品はパック単位での販売になります。
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●3穴タイプ

EPTH（リン脱酸銅）

●EPCU（リン脱酸銅）は電気伝導性にすぐれているため加工速度を要求される用途に向いています。
●EPBS（黄銅）はEPCUに比べ強度にすぐれているため、加工時の電極消耗が少ないのが特長です。
●EPSL、EP（リン脱酸銅）は回転しながら加工することによって、コア（芯）が残らない安定した深穴加工が可能で、更にアーク発
生を抑えるため高精度な加工を行えます。
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ミスミ

細穴加工用パイプ電極

EPTH  3.5 － 300

EPBS  1.5 － 300EPCU  1.5 － 400
型番 外径（D） 全長（L） 型番 外径（D） 全長（L）

型番 外径（D） 全長（L） 型番 外径（D） 全長（L）

EPSL  1.5 － 400

■数量スライド価格（E1円未満切捨て）
数　量 1～4 5～9 10～14 15～19 20～
値引率 価格表 5％ 10％ 15％

● （在）印の付いたサイズ

● 上記以外のサイズ

※

※

3

1パック単位 20本入 1パック単位 20本入

1パック単位 10本入

いつもの取引先の見積回答が遅い・・・そんな時は、
VONAサポートセンターへ　☎0120-343-256※IP電話からお掛けの場合D巻末-7

●在庫品は、ご希望によりPM6：00迄のご注文で当日出荷致します。
●他社ブランド（ミスミ品以外）非在庫品の出荷日カウントは土日祝日を除きます。
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